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Hoja de datos del producto
Características

NSYSFD208T
Puerta Trans Sf/Sm 2000X800

Principal
Gama Espacial
Categoría de
accesorios / repuestos

Accesorio del recinto

Tipo de Producto o
Componente

Puerta

Aplicación Multiuso
Para las dimensiones
nominales de la caja

-

Ubicación de Montaje Frontal
Lateral

Rango de
compatibilidad

Espacial (Spacial SF)

Composición del
dispositivo

1 puerta
1 bloqueo con mango y inserto de barra doble de 5
mm
1 sistema de barra de cierre de 4 puntos
4 bisagras
4 cierres de la barra de cierre

Cantidad por juego Juego de 1

Complementario
Material Puerta: cristal Securit

Puerta: chapa acero
Color Gris (RAL 7035)
Acabado de superficie Polvo de epoxi-poliéster
Tipo de Cierre Barra de seguridad de 5 mm
Número de cerraduras 1
Tipo de Puerta Transparente externo
Lado de apertura de la puerta HORS DICO (1) (120 °)
Altura Nominal: 2000 mm
Anchura Nominal: 800 mm

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 5,5 cm
Paquete 1 Ancho 72,5 cm
Paquete 1 Longitud 208,5 cm
Paquete 1 Peso 25,0 kg

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS Sí

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110923EN

