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Hoja de datos del producto
Características

VW3A3424
High threshold logic encoder interface module,
Altivar, 12 to 24V, 0.1 to 0.2A, 1 removable
spring connector

Principal
Gama de producto Altivar
Tipo de Producto o
Componente

Encoder interface module ((*))

Compatibilidad de
Gama

Altivar Process ATV900
Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV341

Tipo de codificación Umbral alto de la lógica (HTL)
[Us] Tensión de
alimentación

12 V CC
15 V CC
24 V CC

Complementario
Corriente de alimentación 0,2 A a 12 V CC

0,175 A a 15 V CC
0,1 A a 24 V CC

Tipo de protección Protección contra cortocirc.
Protección contra sobrecargas

Distancia máxima del cable entre dispositivos 500 m
Frecuencia de funcionamiento máxima 300 kHz
Input signal ((*)) Diferencial Push-Pull: A/AB/B

Simple final Push-Pull: AB
Simple final Push-Pull: A
Colector abierto diferencial: A/AB/B
PNP colectro abierto: AB
Colector abierto NPN: AB
PNP colectro abierto: A
Colector abierto NPN: A

Tipo de conector 1 Conectro extraible
Peso del producto 0,15 kg

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 6,7 cm
Paquete 1 Ancho 12,8 cm
Paquete 1 Longitud 19,0 cm
Paquete 1 Peso 144,0 g
Tipo de unidad de paquete 2 S03
Número de unidades en el paquete 2 16
Paquete 2 Altura 30,0 cm
Paquete 2 Ancho 30,0 cm
Paquete 2 Longitud 40,0 cm
Paquete 2 Peso 3,052 kg
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Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010018EN

