
И
нф

ор
ма

ци
ят

а,
 п

ре
дс

та
ве

на
 в

 т
аз

и 
до

ку
ме

нт
ац

ия
, с

ъд
ър

жа
 о

бщ
и 

оп
ис

ан
ия

 и
/и

ли
 т

ех
ни

че
ск

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

ек
сп

ло
ат

ац
ио

нн
ит

е 
ка

че
ст

ва
 н

а 
съ

дъ
рж

ащ
ит

е 
се

 в
 н

ея
 п

ро
ду

кт
и.

Та
зи

 д
ок

ум
ен

та
ци

я 
ня

ма
 з

а 
це

л 
за

мя
на

та
 и

 н
ям

а 
да

 с
е 

из
по

лз
ва

 з
а 

оп
ре

де
ля

не
то

 н
а 

пр
иг

од
но

ст
та

 и
ли

 н
ад

еж
дн

ос
тт

а 
на

 т
ез

и 
пр

од
ук

ти
 з

а 
сп

ец
иф

ич
ни

 п
от

ре
би

те
лс

ки
 п

ри
ло

же
ни

я.
За

дъ
лж

ен
ие

 н
а 

вс
ек

и 
та

къ
в 

по
тр

еб
ит

ел
 и

ли
 и

нт
ег

ра
то

р 
е 

да
 н

ап
ра

ви
 п

од
хо

дя
щ

ия
 и

 ц
ял

ос
те

н 
ан

ал
из

 н
а 

ри
ск

а,
 о

це
нк

а 
и 

из
пи

тв
ан

е 
на

 п
ро

ду
кт

ит
е 

по
 о

тн
ош

ен
ие

 н
а 

тя
хн

от
о 

сп
ец

иф
ич

но
 п

ри
ло

же
ни

е 
ил

и 
уп

от
ре

ба
.

Н
ит

о 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 н
ит

о 
не

го
ви

те
 с

въ
рз

ан
и 

ли
ца

 и
ли

 ф
ил

иа
ли

 с
а 

от
го

во
рн

и 
ил

и 
мо

га
т 

да
 б

ъд
ат

 п
од

ве
де

ни
 п

од
 о

тг
ов

ор
но

ст
 з

а 
зл

оу
по

тр
еб

а 
съ

с 
съ

дъ
рж

ащ
ат

а 
се

 т
ук

 и
нф

ор
ма

ци
я.

25.04.2024
1

Техническа
спецификация за продукт
Характеристики

METSECT5CC015
Токов трансформатор, тропикализиран за
монтаж на DIN шина 150 5 за каб. с д. 21

Основни
Обхват PowerLogic
Наименование на
продукта

CT

Тип продукт или
компонент

Current transformer

Secondary current 5 A
Клас на точност Клас 0.5 при 3 VA

Клас 1 при 4 VA
Class 3 при 5 VA

[In] номинален ток 150 A

Допълнителни устройства
Тип токов трансформатор Tropicalised for cable
Коефициент на токов трансформатор 150/5
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух 9 kA
Динамичен ток на издръжливост 2.5 Ith
Максимален фактор на безопасност 5
[Ue] номинално работно напрежение < 720 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение 3 kV
Тип Монтаж С винтове

Скоба
Монтажна подпора DIN шина

Монтажна плоча
Широчина Отвън: 44 mm
Височина Отвън: 65 mm
Дълбочина Frame: 30 mm

Тотал: 37 mm
Диаметър 21 mm
Нето тегло на продукта 0,175 kg
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 3 kV
Клас на електроизолация Class B
Външен диаметър на кабела 21 mm
Запечатване С

Околна среда
Стандарти IEC 61869-2

VDE 0414
Продуктови сертификати CE[RETURN]EAC
Степен на защита IP IP20
Относителна влажност 0…95 %
Температура на околния въздух при работа -25…60 °C

http://www.schneider-electric.bg/bg/work/support/green-premium/
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Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 8,4 cm
Package 1 Weight 178,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,3 kg

Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС

Compliant with Exemptions

Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS Да
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат

в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните
изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в
кофи за боклук.


