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Produktdatenblatt
Eigenschaften

ER6212
Easy Rack 600mm/42HE/1100mm mit Dach,
Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen,
ohne Boden, schwarz

Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Rack
Anzahl der Rack-Einheiten 42U
Geliefertes Zubehör Anreihvorrichtung

Schlüssel
Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile
Ausgleichsfüße
Befestigungsmaterial
Vorinstallierte Rollen
Seitenteile

Abmessungen
Höhe 199,1 cm
Breite 60 cm
Tiefe 110 cm
Produktgewicht 105,2 kg
Farbe Schwarz
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe 93,98 cm
Min. Montagetiefe 24,16 cm
Rack-Breite 19"
Beschriftung 18 Messgerät Vordertür

19 Messgerät Rücktür
16 Messgerät Pfosten
14 Messgerät EIA-Montageschiene

Zulässige Dauerbelastung 1199,75 Kg statisch
599,65 kg

Konformität
Normen UL 2416

-
EIA-310E

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 212 cm
VPE 1 Breite 115 cm
VPE 1 Länge 65 cm
VPE 1 Gewicht 112 kg
Palettenlagen 1

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 5 year repair or replace

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512008

