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Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYTSAKFL
Isolierte Kabeldurchführungsplatte FL21

Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt- oder
Komponententyp

Membranplatte für Kabeleinführung

Zubehör / Teilekategorie Kabelführungszubehör
Geräteanwendung Mehrzweck
Kompatible
Produktfamilie

Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse
Spacial Spacial S3CM Steuerungsgehäuse

Geräteaufbau 1 Membran
Menge pro Satz Satz à 1

Zusatzmerkmale
Montagehalterung Kabeleinführungsplatte

Gehäusekörper
Material PC (Polycarbonat) mit Glasfaserverstärkung
Befestigungsart Geklippt

Durch Schrauben
Gesamtzahl der Kabeleinführungen 12
Kabeleinführungsnummer 4 x 12 mm

4 x 12…20 mm
4 x 16…25 mm

Höhe 10 mm
Breite 215 mm
Tiefe 85 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Produktgewicht 0,15 kg

Montage
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Feuerbeständigkeit 750 °C

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 8,5 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 180 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 20 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,768 kg
VPE 3 Art PAM

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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VPE 3 Menge 350
VPE 3 Höhe 50 cm
VPE 3 Breite 100 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 87 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

