
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

25.04.2024
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

TCSEFEA23F3F22
ConneXium Tofino Firewall TX/TX

Hauptmerkmale
Baureihe ConneXium
Produkt- oder
Komponententyp

Ethernet TCP/IP firewall

Konzept Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll Ethernet TCP/IP

SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
SFTP
SCP
LLDP
RS232

Ethernet-Anschluss 10/100BASE-TX - 2 Port(s) Kupferkabel
Cybersicherheit IPSec

DoS-Abwehr
Benutzeroberfläche Eingebaute Firewall
Verschlüsselungsprotokoll MAC-Adressfilter

Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten 100 m Kupferkabel
Ethernet-Service Multicast-Filter
Redundanz Redundante Stromversorgungen
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12-48 V
Versorgungsspannungsgrenzen 9,6…60 V DC SELV

18…30 V Wechselstrom SELV
Leistungsaufnahme in W 5 W
Elektrische Verbindung Abnehmbarer Stecker 6-polig Stromversorgung
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung CE
Lokale Signalisierung 2 LEDs (grün) für P1 P2 Stromversorgungen

1 LED (rot) für Fehler
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Gerätestatus
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Speicherstick-Status
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Interner Schnittstellenstatus
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Status der seriellen Schnittstellen

Alarmausgabe 1 spannungsloser Kontakt 1 A
Alarmfunktion Netzgerätfehler

Datenverbindungsstatus
Switch-Fehler

Ethernet-Kabelsystem TF-Schalter
Breite 60 mm
Höhe 145 mm
Tiefe 125 mm
Produktgewicht 0,66 kg
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Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen UL 508

EN/IEC 61131
EN/IEC 60950

Produktzertifizierungen CE[RETURN]UL[RETURN]RCM[RETURN]DNV

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21,500 cm
VPE 1 Breite 22,500 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,020 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,968 kg

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der

Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

TCSEFEA23F3F22

Abmessungen


