
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

1 juin 2024
1

Fiche produit
Caractéristiques

BMENUA0100
Modicon X80 - module de communication OPC
UA

Principales
Gamme de produit Modicon M580
Type de produit ou
équipement

Module de communication

Compatibilité produit Rack Ethernet + Bus X

Complémentaires
Type de connexion intégrée 1 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 1 Gbit/s, mode de

transmission: double paire torsadée blindée
1 Ethernet, taux de transmission : 100 Mbit/s

Serveur Web Pour configuration
Support de transmission Carte mère Ethernet
Service communication Serveur OPC UA

Messagerie Modbus TCP
Gestion du réseau SNMP
Synchronisation du temps NTP
Routeur intégré
Client OPC UA

Précision Contrôle d'accès basé sur les rôles
Durcissement du système
Communication sécurisée (HTTPS)
Certifié Achille
Prise en charge protocole Syslog
Sécurité de la couche de transport

Port Ethernet 10/100/1000 BASE-TX
Alimentation Alimentation interne par le rack
Traitement de protection Version standard
Marquage CE

CSA
Format du module Standard
Consommation électrique <= 140 mA à 24 V CC
Longueur 86,05 mm
Largeur 32 mm
Hauteur 131 mm
Poids du produit 0,4 kg

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…60 °C
Humidité relative 5…95 % à 55 °C
Degré de protection (IP) IP20
Règlement Européen 2014/35/EU - directive basse tension

2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Signalisation locale Pourprocesseur en marche (RUN) 1 LED (vert)

Pourdéfaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge)
PourETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge)
PourEth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert/rouge)
Pourétat (STS) 1 LED (vert/rouge)
Pourbus de données de communication 1 LED (jaune)

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2309052EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2309052EN
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Fiche produit
Encombrements

BMENUA0100

Dimensions

(1) : Vue de face
(2) : Vue latérale
(3) : Vue arrière
(4) : Vue du dessus


