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Fiche produit
Caractéristiques

HMIZGPDP
Harmony - HMIGTU - module Esclave Profibus

Principales
Gamme de produit Harmony GTU
Type de produit ou
équipement

Profibus DP pièce esclave

Complémentaires
Accessoires / Pièces détachées Panneau universel
Puissance consommée en W 1,3 W
Tension d'entrée 3,3 V CC
Compatibilité de gamme Harmony GTU
Largeur 60 mm
Hauteur 87 mm
Profondeur 41 mm
Poids du produit 0,1 kg

Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Humidité relative 10…90 %
Degré de protection IP IP2
Tenue aux vibrations 3,5 mm constant amplitude (f= 5…9 Hz) se conformer à EN/CEI 61131-2

9,8 m/s² (f= 9…150 Hz) se conformer à EN/CEI 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques 147 m/s²
Certifications du produit EAC[RETURN]CEI-

Ex[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]ATEX zone
2/22[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.


