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Product data sheet
Characteristics

ZB4BC48021
Harmony XB4 κεφαλές μπουτόν Ø 37
IP66+IP69K - Κόκκινο

Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή
εξαρτήματος

Κεφαλή μπουτόν

Σύντομο όνομα
συσκευής

ZB4

Υλικό δακτυλίου Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Τύπος κεφαλής Πρότυπο
Διάμετρος στήριξης 22,5 mm
Πώληση σε αδιαίρετη
ποσότητα

1

Χρώμα κεφαλής ή
φακού

Κόκκινο

Συμπληρωματικός
Συνολικό πλάτος CAD 37 mm
Συνολικό ύψος CAD 18,5 mm
Συνολικό βάθος CAD 37 mm
Βάρος προϊόντος 0,036 kg
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 61140
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής 86/188/EEC
Τύπος χειριστηρίου αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου Κόκκινο χωνευτό, type H021 (λευκό)
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού Κάθετη τοποθέτηση
Μηχανική διάρκεια ζωής 10000000 cycles
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος

συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κύρια ομάδα Αντίξοο περιβάλλον
Ομάδα προϊόντος Χωνευτός τύπος με σήμανση H021
Σήμανση Τύπος H021
Χρώμα σήμανσης Λευκό
Κωδικός σύνθεσης επαφών C1 για <9 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη

C2 για <9 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C11 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C15 για <1 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη

Παρουσίαση συσκευής Βασικό στοιχείο

http://www.schneider-electric.gr/el/work/support/green-premium/
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Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -40…70 °C
Βαθμός προστασίας IP IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520

IP69K
IP67
IP69

NEMA βαθμός προστασίας NEMA4 συμμόρφωση με 5 V
NEMA 4X
NEMA 12

Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 90 Pa σε 82,5 °C
Βαθμός προστασίας IK IK βαθμός προστασίας 4IK06 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Πρότυπα IEC 60204-1

5 V
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1

Πιστοποιήσεις προϊόντος UL[RETURN]CE[RETURN]CSA

Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 33,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,605 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS

ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Πληροφορίες Ολοκλήρωσης Κύκλου Ζωής

Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN
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Product data sheet
Dimensions Drawings

ZB4BC48021

Dimensions
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Product data sheet
Mounting and Clearance

ZB4BC48021

Installation on Flat Surface

Without Protective Guard

(1) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0 +0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 0 +0.016)

With Protective Guard

(1) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0 +0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 0 +0.016)
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Product data sheet
Technical Description

ZB4BC48021

Marking Type H021

Electrical Composition Corresponding to Code C1

Electrical Composition Corresponding to Code C2

Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1

Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O
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1 N/C

1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C

Legend

Single contact

Double contact

Light block

Possible location


