
Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 p

re
se

nt
i i

n 
qu

es
ta

 d
oc

um
en

ta
zi

on
e 

fo
rn

is
co

no
 d

es
cr

iz
io

ni
 g

en
er

al
i e

/o
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 te
cn

ic
he

 c
he

 ri
gu

ar
da

no
 le

 p
re

st
az

io
ni

 d
ei

 p
ro

do
tti

 c
on

te
nu

ti 
ne

lla
 d

oc
um

en
ta

zi
on

e 
st

es
sa

.
Q

ue
st

e 
in

fo
rm

az
io

ni
 n

on
 p

os
so

no
 e

ss
er

e 
ut

iliz
za

te
 p

er
 d

et
er

m
in

ar
e 

le
 p

os
si

bi
lit

à 
d'

im
pi

eg
o 

e/
o 

l'a
ffi

da
bi

lit
à 

de
i p

ro
do

tti
 in

 c
as

o 
di

 a
pp

lic
az

io
ni

 s
pe

ci
fic

he
 d

el
l'u

te
nt

e.
E'

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
de

ll’u
te

nt
e,

 in
st

al
la

to
re

 e
/o

 u
til

iz
za

to
re

, e
se

gu
ire

 l'a
na

lis
i d

ei
 ri

sc
hi

, n
on

ch
é 

la
 v

al
ut

az
io

ne
 e

 i 
te

st
 d

ei
 p

ro
do

tti
 ri

gu
ar

do
 le

 s
pe

ci
fic

he
 a

pp
lic

az
io

ni
 d

i u
til

iz
zo

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

o 
qu

al
un

qu
e 

su
a 

af
fil

ia
ta

 o
 s

us
si

di
ar

ia
 n

on
 s

on
o 

da
 ri

te
ne

rs
i r

es
po

ns
ab

ili 
pe

r u
n 

us
o 

no
n 

co
rre

tto
 d

el
le

 in
fo

rm
az

io
ni

 c
on

te
nu

te
 in

 q
ue

st
o 

do
cu

m
en

to
.

21-mag-2024
1

Scheda prodotto
Caratteristiche

GVAD1010
Contatti 1NO guasto 1NO ausiliari istant.
TeSys GV - viti serrafilo - lat. sx

Presentazione
Gamma TeSys

TeSys Deca
Nome dispositivo GVAD
Tipo prodotto Blocco contatti ausiliari
Compatibilità prodotto GV2L

GV2P
GV2RT
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2ME

Installazione Lato sinistro
Funzionamento contatti
ausiliari

Segnale di guasto 1 NO

Composizione contatto
polo

2 NO

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-1

300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14

Tensione nominale di impiego [Ue] 48...690 V CA
24...240 V DC

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 6 A
2,5 A for segnalazione guasto

Durata meccanica 100000 cicli
Corrente minima di commutazione 5 mA
Tensione minima di commutazione 17 V
Tipologia protezione Interruttore GB2CB

Fusibile gG 10 A
Potenza di impiego nominale in VA 300 VA a 48 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli

414 VA a 690 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
500 VA a 110…127 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
500 VA a 500 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
650 VA a 440 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
720 VA a 230…240 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
850 VA a 380…415 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
36 VA a 24 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli
48 VA a 48 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli
72 VA a 110…127 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli

Potenza di impiego nominale in W 120 W a 240 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
140 W a 110 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
140 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
180 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
240 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
15 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 1000 cicli
24 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 1000 cicli
9 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 1000 cicli

Coppia di serraggio 1,4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza 89 mm
Larghezza 9,3 mm
Profondità 66 mm
Peso prodotto 0,055 kg
Colore Grigio scuro

http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page
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Ambiente
Caratteristiche ambientali Ambiente normale
Certificazioni prodotto "UKCA"

Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,500 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 8,700 cm
Confezione 1: peso 42,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 9,500 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 15,000 cm
Confezione 2: peso 470,000 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 60
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,104 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC Sì
Direttiva RoHS UE Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici Sì
Senza mercurio Sì
Regolamento RoHS della Cina Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS Sì
Informazioni ambientali Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un

metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2207006
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2207006

