
In
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 g

is
 i 

de
nn

e 
do

ku
m

en
ta

sj
on

en
 in

ne
ho

ld
er

 g
en

er
el

le
 b

es
kr

iv
el

se
r o

g/
el

le
r t

ek
ni

sk
e 

eg
en

sk
ap

er
 a

v 
yt

el
se

n 
til

 p
ro

du
kt

en
e 

i d
ok

um
en

te
t.

D
en

ne
 d

ok
um

en
ta

sj
on

en
 e

r i
kk

e 
m

en
t s

om
 e

n 
er

st
at

ni
ng

 fo
r, 

og
 m

å 
ik

ke
 b

ru
ke

s 
til

 å
 b

es
te

m
m

e 
eg

ne
th

et
 e

lle
r p

ål
ite

lig
he

te
n 

til
 d

is
se

 p
ro

du
kt

en
e 

fo
r s

pe
si

fik
ke

 b
ru

ke
ra

pp
lik

as
jo

ne
r .

En
hv

er
 b

ru
ke

r e
lle

r i
ns

ta
lla

tø
r a

ns
va

rli
g 

fo
r å

 u
tfø

re
 e

gn
et

 o
g 

fu
lls

te
nd

ig
 ri

si
ko

vu
rd

er
in

g,
 a

na
ly

se
 o

g 
te

st
in

g 
av

 p
ro

du
kt

en
e 

m
ed

 h
en

sy
n 

til
 a

kt
ue

ll 
br

uk
.

Ve
rk

en
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
el

le
r n

oe
n 

av
 d

er
es

 d
at

te
rs

el
sk

ap
er

 s
ka

l v
æ

re
 a

ns
va

rli
g 

fo
r m

is
br

uk
 a

v 
in

fo
rm

as
jo

ne
n 

so
m

 fi
nn

es
 h

er
.

16.mai.2024
1

Produktdatablad
Spesifikasjoner

LP1SK0600BD
Mini kontaktor 2NO 12A 24VDC

Teknisk informasjon
Produkt eller type
komponent

Mini kontaktor

Kortnavn utstyr LP1SK
Driftskategori Omsk last
Driftskategori AC-1
Power pole contact
composition

2P

Kontakttype 2 NO
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm 12 A (at <55 °C) AC AC-1
Kontrollkretstype DC Standard
Styrespenning 24 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm 12 A (at 55 °C) for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947

66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110
Merkebryteevne 52 A at <= 400 V for hovedstrøm conforming to NF

C 63-110
52 A at <= 400 V for hovedstrøm conforming to IEC
60947

[Icw] kort-tids/
kortsluttnings
merkestrøm

50 A 55 °C for hovedstrøm

Sikringsstørrelse 16 A gI at <= 440 V for hovedstrøm conforming to
IEC 60947

Gjennomsnittlig
impedanse

4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz

[Ui] isolasjonsspenning 690 V i samsvar med IEC 60947
690 V i samsvar med VDE 0110 gruppe C
690 V i samsvar med BS 5424
690 V i samsvar med UL 508
690 V i samsvar med CSA C22.2 No 14

Montering Skinne
Standarder EN/IEC 60947-4-1

UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1

Produktsertifikater CB
Scheme[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus

Tilkoblingsklemmer Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 0,35…
6 mm²Fleksibel med
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 0,5…
6 mm²Fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 1,5…
6 mm²Solid
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 0,35…
1,5 mm²Fleksibel med
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 0,35…
2,5 mm²Fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 1,5…
4 mm²Solid

Tiltrekkningsmoment 0,8 N.m - på connector - med skrutrekker Pozidriv
No 1

Driftstid 4...6 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
8...12 ms spiral energitilførselen og NO lukking

Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 1200 cyc/h

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Komplementær
Styrekretsens spenningsgrenser Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc (at <50 °C)

Drop-out: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Starteffekt (VA) 2,2 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 2,2 W på 20 °C
Varmeavgivelse 2,2 W

Miljø
IP-grad IP2x i samsvar med VDE 0106
Overflatebeskyttelse TC i samsvar med IEC 60068

TC i samsvar med DIN 50015
Omgivelsestemperatur drift −20…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…70 °C
Driftshøyde 2000 m uten lastreduksjon
Høyde 56 mm
Bredde 27 mm
Dybde 55,5 mm
Vekt 0,132 kg

Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,3 cm
Pakke 1 Bredde 5,9 cm
Pakke 1 Vekt 6,7 cm
Package 1 Weight 122,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 40
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 5,174 kg

Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon
Opprinnelsesland CZ

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

