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Produktdatablad
Spesifikasjoner

NSYTSA2417SE
Kabel felns sys24/17e u.plugg

Teknisk informasjon
Serie Spacial
Produkt eller type
komponent

Rask inngang plate

Tilbehør / separat del
kategori

Kabelføring tilbehør

Applikasjon Multi-purpose
Kompatibel med Spacial Spacial S3D kompakt kabinett

Spacial Spacial CRN kompakt kabinett
Spacial Spacial S3CM kontroll kabinett
Spacial Spacial SBM industriell boks
Thalassa Thalassa PLA egnet kabinett
Thalassa Thalassa PHD egnet kabinett
Thalassa Thalassa PLM kompakt kabinett
Thalassa Thalassa PLS isolerende modulboks
Spacial Spacial S3HD kompakt kabinett

Sammensetning 1 festeelementer
1 tallerken

Antall pr. sett Sett á 1

Komplementær
Montering Pakknippelen plate

Liket av kabinett
Materiale Polyamide
Festemetode Ved å feste elementet
Total cable entry number 17
Kabelinngang nummer 17 x 5…9,2 mm
Høyde Ekte: 14 mm
Bredde Ekte: 146 mm

Skjære ut: 112 mm
Fikse sentrum: 130 mm

Dybde Ekte : 58 mm
Skjære ut : 36 mm
Fikse sentrum : 32 mm

Vekt 0,164 kg

Miljø
IP-grad IP65

Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,5 cm
Pakke 1 Bredde 8 cm
Pakke 1 Vekt 16,5 cm
Package 1 Weight 164 g
Enhetstype pakke 2 CAR
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 20 cm
Pakke 2 Bredde 20 cm
Pakke 2 Lengde 30 cm
Pakke 2 Vekt 1,684 kg

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Enhetstype pakke 3 PAM
Antall enheter i pakke 3 400
Pakke 3 Høyde 50 cm
Pakke 3 Bredde 100 cm
Pakke 3 Lengde 120 cm
Pakke 3 Vekt 85 kg

Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

