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Produktdatablad
Spesifikasjoner

PNETR6
REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, CA

Oversikt
Presentasjon Protects an ethernet data port from damaging

transients. Supports Cat5, Cat5E and Cat6 cabling
standards. Compatible with Power Over Ethernet
(POE) and network speeds up to 10GbE (10GigE).

Leveringstid Usually in Stock

Teknisk informasjon
Antall rack-enhet 1U
Inkludert utstyr Brukermanual

Fysisk
Farge Sort
Høyde 4,4 cm
Bredde 1,9 cm
Dybde 6,9 cm
Vekt 0,02 kg
Mounting preference No preference
Monteringsmetode Not rack-mountable

Utgang
Antall uttak 1

Overenstemmelse
Produktsertifikater UL recognized
Standarder UL 497B

Miljømessig
Omgivelsestemperatur drift −15…45 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring −15…45 °C
Storage Relative Humidity 0…95 %
Storage altitude 0,00…3048,00 m

Overspenningsbeskyttelse og filtrering
Data line protected 1
Peak strøm 0,25 KAcommon mode

0,2 kAnormal mode

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 9,9 cm
Pakke 1 Bredde 9,5 cm
Pakke 1 Vekt 3,3 cm
Package 1 Weight 0,04 kg
SCC14 30731304217184

Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri Ja
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Take-back Take-back program available

Garantiperiode
Garanti Limited Lifetime

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512008

