
In
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 g

is
 i 

de
nn

e 
do

ku
m

en
ta

sj
on

en
 in

ne
ho

ld
er

 g
en

er
el

le
 b

es
kr

iv
el

se
r o

g/
el

le
r t

ek
ni

sk
e 

eg
en

sk
ap

er
 a

v 
yt

el
se

n 
til

 p
ro

du
kt

en
e 

i d
ok

um
en

te
t.

D
en

ne
 d

ok
um

en
ta

sj
on

en
 e

r i
kk

e 
m

en
t s

om
 e

n 
er

st
at

ni
ng

 fo
r, 

og
 m

å 
ik

ke
 b

ru
ke

s 
til

 å
 b

es
te

m
m

e 
eg

ne
th

et
 e

lle
r p

ål
ite

lig
he

te
n 

til
 d

is
se

 p
ro

du
kt

en
e 

fo
r s

pe
si

fik
ke

 b
ru

ke
ra

pp
lik

as
jo

ne
r .

En
hv

er
 b

ru
ke

r e
lle

r i
ns

ta
lla

tø
r a

ns
va

rli
g 

fo
r å

 u
tfø

re
 e

gn
et

 o
g 

fu
lls

te
nd

ig
 ri

si
ko

vu
rd

er
in

g,
 a

na
ly

se
 o

g 
te

st
in

g 
av

 p
ro

du
kt

en
e 

m
ed

 h
en

sy
n 

til
 a

kt
ue

ll 
br

uk
.

Ve
rk

en
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
el

le
r n

oe
n 

av
 d

er
es

 d
at

te
rs

el
sk

ap
er

 s
ka

l v
æ

re
 a

ns
va

rli
g 

fo
r m

is
br

uk
 a

v 
in

fo
rm

as
jo

ne
n 

so
m

 fi
nn

es
 h

er
.

21.mai.2024
1

Produktdatablad
Spesifikasjoner

XALD03H7
Trykknappboks tom 3hull UL/CSA

Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XALD
Produkt eller type
komponent

Tom kontrollboks

Kortnavn utstyr XALD
Produsert i For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
Antall cut-out 3 hull
Farge på basen av
kapslingen

Lys grå ( RAL 7035)

Farge på deksel Mørkegrå ( RAL 7016)
Materiale Polykarbonat
Kabelinngang 2 hull for kabelgjennomføring, klem kapasitet:

14 mm
2 hull for Pg 13 kabelgjennomføring og ISO M20,
klem kapasitet: 12 mm

IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K

Komplementær
Monteringsmåte For kundemontering
Antall vannrette rekker 1
Antall vertikale rader 3
Vekt 0,238 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Montering av blokk Bakmontering

Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode PF2

MR1
SF1
MF2
SF2
SR2
SR1
PR1
PF1
MF1

Hovedgruppe 3 hull
Gruppe av produktet UL-CSA grey

Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13

NEMA 4X
Ik beskyttelsesklasse IK03 conforming to IEC 62262

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Standarder IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1

Produktsertifikater UL[RETURN]CSA

Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7,000 cm
Pakke 1 Bredde 7,800 cm
Pakke 1 Vekt 14,000 cm
Package 1 Weight 234,000 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 30
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 7,443 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 240
Pakke 3 Høyde 77,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 67,445 kg

Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon
Opprinnelsesland CZ

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1806010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1806010EN
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Produktdatablad
Dimensions Drawings

XALD03H7

Dimensions

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with: c in mm c in in.

Flush pushbutton 62 2.44

Illuminated pushbutton 64 2.52

Pilot light 65.5 2.58

Projecting pushbutton 66 2.60

Selector switch 80 3.15

Key switch 105.5 4.15


