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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

47435
kontakt za daljinski reset - 200 - 250V AC - za
izvlačivi prekidač

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact NT
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja električni reset
Tip proizvoda ili
komponente

Uređaj za daljinsko resetovanje

Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe
proizvoda

Masterpact Masterpact NT prekidač

Dopunske informacije
Napon upravljačkog kola 220...240 V AC 50/60 Hz
Način montiranja Izvlačivo

Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 75,0 g

Održivost ponude
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima Da

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci


