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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

NSYAECPFLT35
Spacial - membrana za kablovsku uvodnicu tip
FL21 sa 37 otvora IP66

Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Tip proizvoda ili komponente Membrana kablovskog uvoda
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod kablova
Primena uređaja Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial S3D kompaktni orman

Spacial Spacial CRN kompaktni orman
Spacial Spacial SF pogodan orman

Sastav uređaja 1 membrana
1 elementi za montažu

Količina po setu Set od 1

Dopunske informacije
Nosači za montažu Ploča sa kablovskim uvodnicama
Materijal TPE (termoplastični elastomer)
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje
Total cable entry number 35
Broj kablovskih uvoda 14 x 8…12 mm

16 x 10…14 mm
2 x 12…18 mm
1 x 17…32 mm
2 x 6…10 mm

Visina 40 mm
Širina 214 Mm spoljašnja:

194 mm tačka fiksiranja:
Dubina 62 Mm tačka fiksiranja:

88 mm spoljašnja:
Boja Siva (RAL 7035)
Masa proizvoda 0,34 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Okruženje
Ip stepen zaštite IP66
Otpornost na plamen V0 u skladu sa UL 94
Temperatura okoline za rad uređaja -40…100 °C
Karakteristike okruženja Otpornost na ulje u skladu sa UL 157 FIMKO[RETURN]UV

otpornost[RETURN]Zaštićeno od atmosferskih uticaja[RETURN]Otpornost na
vatru u skladu sa UL 94 V0

Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,08 cm
Package 1 Width 8,89 cm
Package 1 Length 22,86 cm
Package 1 Weight 322,054 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 20 cm
Package 2 Width 31 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,73 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 93 cm
Package 3 Width 100 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 267 kg

Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima Da
Izjava o zaštiti okoliša Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

