TehniCke karakteristike

proizvoda
Karakteristike

NU280216

Ram dek. Unica Studio 1 E ¢okolada/beli

@©Razo

Dopunske informacije

Osnovne informacije

Grupa proizvoda New Unica
Primena uredaja Montaza

Tip proizvoda ili Dekorativni ram
komponente

Ime dekorativnog Unica Studio Color
elementa

Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno vertikalno
Tip prekidaca Pojedina¢no

Broj modula 2 modula

Nagcin pri¢vrséivanja Utiéno

Nijansa boje Chocolate

Side color Bela (RAL 9003)

Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: meduplo¢a

Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1

Sirina 85 mm

Visina 85 mm

Dubina 10 mm

Masa proizvoda 0,02 kg

Otpornost na hemijske supstance

Otporan na alkohol (70%)

Otporan na alkohol (96%)

Otporan na A-mle€nu kiselinu

Otporan na razblazeni kvarterni amonijum
Otporan na razblazeno izbeljiva¢

Otporan na razblazen amonijak

Otporan na vodu sa sapunom

Otporan na Cistac kristala

Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan

Okruzenje

Ik stepen zastite IKO4
Ip stepen zastite IP21 D
Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 tezina 21,09
Pakovanje 1 visina 1,0cm
Pakovanje 1 Sirina 8,5cm
Pakovanje 1 duzina 8,5¢cm
Tip jedinice pakovanja 2 BB1
Broj jedinica u pakovanju 2 10
Pakovanje 2 tezina 272,09
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Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna drustva necée snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opsti opis odnosno tehnicke karakteristike performansi proizvoda.

Duznost je korisnika odnosno integratora da izvr$i primerenu i sveobuhvatnu analizu rizi



Pakovanije 2 visina 10,5 cm

Pakovanije 2 Sirina 11,0 cm
Pakovanje 2 visina 12,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3 S03

Broj jedinica u pakovanju 3 120

Pakovanje 3 tezina 3,704 kg
Pakovanje 3 visina 30,0 cm
Pakovanje 3 $irina 30,0 cm
Pakovanje 3 visina 40,0 cm

Odrzivost ponude

EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS

Izjava o zastiti okolisa &

2 Lifels On Sclénﬁ[c!ﬁf


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1803022EN

