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Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

XCSDMP7005
kodirani magnetni prekidač XCSDMP - 2 NC +
1 NO - 1 NC bez preklapanja - 5m

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Telemecanique sigurnosni prekidači XCS
Tip proizvoda ili
komponente

Kodirani magnetni prekidač

Ime komponente XCSDMP
Dizajn Pravougaoni, standardni
Veličina 88 x 25 x 13 mm
Tip kontakata i sastav 2 NC + 1 NO
Operacija kontakata 1 NC bez preklapanja kontakta
Materijal Plastika
Električni priključak Prekablirano
Sastav kabla 6 x 0.25 mm²
Dužina kabla 5 m
Broj polova 3
Pravac pristupa 3 smera
[ue] nazivni radni napon 24 V DC
[ui] nazivni napon
izolacije

100 V DC

Dopunske informacije
[sa] zagarantovana radna udaljenost 8 mm
[sar] zagarantovana udaljenost okidanja 20 mm
Maksimalna [ie] radna struja 100 mA
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 2,5 kV u skladu sa IEC 60947-5-1
Otpornost kroz priključke 10 Ω
Zaštita od kratkog spoja 500 mA spoljašnji rastavni uložak tip gG (gl)
Materijal kontakata Rodijum
Električna trajnost 1200000 ciklusa
Maksimalni napon preklapanja 100 V DC
Preklopna moć u ma 0.1...100 mA
Otpornost izolacije 1000 MΩ
Prekidna moć 10 VA
Frekvencija preklapanja 150 Hz
Sigurnosni nivo Može dostići kategoriju 4 sa podesnim kontrolnim sistemom i ukoliko je uređaj

pravilno ožičen u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići PL = e sa podesnim kontrolnim sistemom i ukoliko je uređaj pravilno
ožičen u skladu sa ISO 13849-1
Može dostići SIL 3 sa podesnim kontrolnim sistemom i ukoliko je uređaj pravilno
ožičen u skladu sa IEC 61508

Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti B10d = 50000000 vrednost za životni vek od 20 god.ograničena mehan.
habanjem ili habanjem kont.

Materijal kućišta Termoplastika PBT
Materijal kabla PVC
Dubina 13 mm
Visina 88 mm
Širina 25 mm
Masa proizvoda 0,18 kg
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Okruženje
Standardi ISO 12100

CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
ISO 14119

Sertifikacija proizvoda UL[RETURN]CSA
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za rad uređaja -25…85 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vibracije 10 gn (f= 10…150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Maksimalna osetljivost na magnetna polja 0,3 mT
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529

IP67 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,9 cm
Package 1 Width 23,4 cm
Package 1 Length 29,2 cm
Package 1 Weight 342,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,15 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 224
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 90,9 kg

Održivost ponude
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima Da

Ugovorna garancija
Garancija 18 months


