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Product data sheet
Characteristics

9007FTSB1
Omejitveno stikalo 600 V AC 12 AMP +FT +
možnosti

Glavno
Serija izdelka 9007
Ime serije Zahtevno - livarna
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Aplikacija naprave Standardno stikalo za livarne
Kratko ime naprave 9007T/FT
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Prodaja na nedeljivo
količino

1

Komplementarno
Slog osnovne plošče Stil B
Material ohišja Lit cink
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Vračanje z vzmetjo brez obratovalne ročice
Zaporedna številka kontakta 1
Funkcija -
Stikalno aktiviranje CW in CCW

Od leve ali desne
Tip pristopa Bočni pristop
Električna povezava Terminali z vijačno objemko AWG 22 do AWG 12
Kabelska uvodnica 1 vhod za 1/2" - 14 NPT ANSI B1,20,1
Število polov 1
Preklopna funkcija SPDT-DB
Kontaktni obrazec Oblika Z
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Uporaba kontaktov -
Material kontaktov Baker plakiran s srebrom
Pozitivna odprtina Brez
Minimalni navor za izklop 1,13 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 130 Ft/Min S 30 ° kotom konice, le vzvodi

90 ft/min S 45 ° kotom konice, le vzvodi
Izklopni kot 14 °
Maksimalni izpodrivni kot 89 °
Natančnost ponovitve +/- 0,004 col Linearna pot konice na 1,5 v roki z vzvodom
Oznaka kontaktne kode A600, AC (Ue = 600 V) Ie = 5 A NEMA določitev ocene

A600, AC (Ue = 480 V) Ie = 6,25 A NEMA določitev ocene
A600, AC (Ue = 240 V) Ie = 12,5 A NEMA določitev ocene
A600, AC (Ue = 120 V) Ie = 20 A NEMA določitev ocene
P600, DC (Ue = 600 V) Ie = 0,2 A NEMA določitev ocene
P600, DC (Ue = 250 V) Ie = 1 A NEMA določitev ocene
P600, DC (Ue = 120 V) Ie = 5 A NEMA določitev ocene

[Ithe] običajni zaprt termični tok 20 A

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 609470-1
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zUL 508
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zCSA C22.2 št. 14

[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 KV AC Za 1 minuto CE
2,2 KV AC Za 1 minuto UL
2,64 kV AC Za 1 minuto CSA

Kratkostična zaščita 20 A Bussmann razred CC KTK-R-21 Talilna varovalka Brez časovnega zamika
Širina 57,15 mm
Višina 118,36 mm
Globina 86,61 mm
Teža izdelka 1,13 kg
Opis priključka ISO št. 1 B (desno stranski kontakt)

A (kontakt na levi strani)

Okolje
Odporno proti udarcu 30 Gn za9 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1 v skladu s/zNema tip 250

NEMA 2 v skladu s/zNema tip 250
NEMA 4 v skladu s/zNema tip 250
NEMA 12 v skladu s/zNema tip 250
NEMA 13 v skladu s/zNema tip 250

IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Razred električnega udara Razred 0 v skladu s/zIEC 61140
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −23…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −23…85 °C
Zaščitna obdelava Siva barva odporna na korozijo

Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,62 cm
Paket 1 Širina 16,256 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 1,152 kg

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive

EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Razkritje okoljskih podatkov Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111160EN

