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Product data sheet
Characteristics

A9A26929
Acti 9 - pomožni kontakt iOF/SD+OF - 2 OC -
AC/DC

Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Dvojni OC ali stik z napako
Kratko ime naprave IOF/SD+OF
Sestava signalnih
kontaktov

2 C/O

[In] Nazivni tok DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz

9 mm rastri 1

Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Lokalno signaliziranje Mehanični indikator
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka NO
Višina 90 mm
Širina 9 mm
Globina 73 mm
Teža izdelka 43 g
Barva Bela
Povezave - terminali Vijačni priključek (top and bottom) 2 kabel/a/i/e/ov2,5 mm² - Togo

Vijačni priključek (top and bottom) 2 kabel/a/i/e/ov1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Vijačni priključek (top and bottom) 1 kabel/a/i/e/ov0,5…2,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek (top and bottom) 1 kabel/a/i/e/ov1…4 mm² - Togo

Dolžina blankiranja žice 10 mm
Zatezni moment 1 N.m

Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C

Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 2,400 cm
Paket 1 Dolžina 9,200 cm
Paket 1 Teža 50,000 g

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 693,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,600 kg

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Razkritje okoljskih podatkov Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP091004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI100608EN

