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Ürün veri kağıdı
Özellikler

08103
WALL-MOUNTED ENCLOSURE W600 9M
PRISMA G IP30

Ana
Seri Prisma
Ürün serisi Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi Muhafaza
Cihaz uygulaması Alçak gerilim elektrik dağıtımı
Pano tipi Functional enclosure delivered in kit form
Muhafaza/kabin
açıklaması

Duvara monte muhafaza - genişlik 600 mm

Muhafaza montajı Yüzey
Flush with kit

Ek bilgi Yan yana ve üst üste kombine edilebilir
Type of front plate Olmadan ayrı olarak sipariş edilecektir
Dikey modüllerin sayisi
(50 mm)

9

Sıra başına 18 mm'lik
modül sayısı

24

Standartlar IEC 62208
IEC 61439-1
IEC 61439-2

Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı 1000 V on main rear busbars 'e uygunIEC 61439-2
Şebeke frekansı 50/60 Hz
[In] nominal akım 630 A -de 40 °C 'e uygunIEC 61439-2
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 25 kA 1 sn 'e uygunIEC 61439-2
[Ipk] nominal tepe dayanım akımı 53 kA 'e uygunIEC 61439-2
Elektrik yalıtım sınıfı Sınıf I
Koruyucu bakım Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu
Yüzey dış görünümü Mat

Düz
Renk Beyaz (RAL 9001)
Genişlik 600 mm
Yükseklik 480 mm
Derinlik 205 mm
Ürün ağırlığı 9,6 kg
Set başına Miktar 1'li set

Ortam
IP koruma derecesi IP43 with door, canopy and IP43 gasket

IP30 kapısız
IP40 kapılı
IP41 with door and canopy

IK koruma derecesi IK07 kapısız 'e uygunEN/IEC 62262
IK08 kapılı

Mekanik dayanıklılık Seismic tests - 2.5G 'e uygunIEC 60068-2-57

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,800 cm
Package 1 Width 65,500 cm
Package 1 Length 70,500 cm
Package 1 Weight 8,057 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 115,200 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri Evet
Çevre Beyanı Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121221EN

