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產品規格表
產品特性

XBKT50000U10M
累加计数器24V DC机械式5位显示

主要訊息
產品範圍 Zelio計數
產品或元件類別 累加計數器
顯示類別 機械
尺寸 31 x 41.5 mm
顯示位數 5 数字 - 4 mm
Maximum counting
frequency

20 Hz

重置 手動
計數容量 0...99 999
技術類別 機電

補充訊息
[Us] 額定供應電壓 24 V DC 美國+/- 10 %
功耗 (W) 1.5 W
輸出類別 1繼電器C/O 20 V 在 1 A
備份時間 永久
計數模式 添加
輸入功能 計數
輸入類別 触点
機械耐久性 10000000 周
安裝模式 平頭安裝
安裝支架 面板安裝
連接-端子 AMP接線片 連接盒)
高度 31 mm
淨重 0.1 kg
寬度 41.5 mm
CAD總寬度 42 mm
CAD總高度 31 mm
CAD總深度 75 mm

環境
標準 EN/IEC 50082-2

EN/IEC 50081-2
產品認證 cURus
IP防護等級 IP40 符合 EN/IEC 60529
運行環境空氣溫度 -10…50 °C
儲存環境溫度 -20…60 °C
抗振 5 gn (f= 10…150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
抗衝擊 30 gn 6 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
電擊保護等級 等級II 符合 IEC 60536
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包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.3 cm
Package 1 Width 9.2 cm
Package 1 Length 5 cm
Package 1 Weight 112 g

供應的永續性
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞 是
中國 RoHS 規定 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊 是
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾

桶。

保固
保固 18 months


